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WDEM5035

one.platform kgcznik 2-klawiszowy przyciskowy, 2 zestyki zwierne

Wiasciwosci techniczne

Prad elektryczny

Prad zatgczania 10A
Chwilowy prad kontaktowy 10A
Napiecie

Napiecie znamionowe 250V
Czestotliwosé

Czestotliwose 50 - 60 Hz

Architektura

Element sterujgcy/obstugowy

Klawisz podwajny

Liczba biegunow

1

Materiaty
Materiat Metal
Tworzywo sztuczne
Wykonczenie Barwiony
Przezroczysty Nie
Zawiera materiat z recyklingu (% catkowitej masy plastiku) 0%
Wymiary
Wysokoscé 70,80 mm
Szerokoscé 70,80 mm
Gfebokos¢ 41,60 mm
Gtebokos¢ zabudowy 32,30 mm
Whbudowane puszki podtynkowe 35 mm

Instalacja, montaz

Sposoéb montazu

Montaz podtynkowy

Elementy sterujace i wskazniki

Sygnalizator optyczny Bez
Liczba przyciskow 2
Typ przycisku Przycisk seryjny
Ze stykiem sygnatu sprzezenia zwrotnego Nie

Lacznosé

Typ potaczenia

Zaciski wtykowe

Z mocowaniem pazurowym

Tak

Rodzaj potaczenia

Rodzaj oprawy lampy

Bez gniazda lampy

Typ ztgcza/wtyku Zacisk wtykowy
Bezpieczerstwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20
Odpornosc¢ na uderzenie IK IKO7
Warunki uzytkowania

Zakres temperatur pracy -5-+35°C

Dodatkowe informacje

Montaz Do mocowania srubowego i za pomoca
pazurkéw rozporowych w puszkach 60 i 70
Oswietlenie Do potaczenia z podswietleniem

Rodzaj tacznika

2NO, wspolny zacisk wejsciowy

Typ potaczenia

Z zaciskami wtykowymi
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Odpowiednie do
A1/A8/B.x/C1/C.8/Kx/Qx/R.x

Zréwnowazony rozwoj

Bezhalogenowe Tak
Zgodnos¢ z RoHS Tak
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