Produktdatenblatt
ZAW102DET :hager

SIF-Wandlerschr, Univ.N,NAR: NHOO Sich.Unterteil, AAR: Lasttr.sch.3pol 1256A

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Hohe 1005 mm
Breite 1110 mm
Tiefe 315 mm
Breite/Dicke Sammelschiene 5-5mm
Hohe Sammelschiene 30 mm
Ausstattung

Anzahl Felder 4
Anzahl Zahlerplatze <=63 A 1
Anzahl Zahlerfeld (Einbausatz) 1
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen fiir SG/TRE 1
Anzahl Reihen 6
Multimedia Feld Bereich Ohne
Anzahl Sammelschienendurchfiihrungen 0
Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) P44
Schutzklasse Schutzklasse Il
Konnektivitat

Montageart teilversenkt

Abdeckung, Tur

Anzahl Schrankttren 2

Anzahl der Schlésser 2

Ausfihrung des Handgriffes Schwenkhebelgriff

Werkstoff

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035

Netzform

Netzform TN-S

Anschluss

Anzahl der RJ45 Anschliisse 2
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